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___electric

Artikel- Konventionel. | Nennbetriebs|VPE |Ge-
bezeichnung thermischer | strom wicht
Strom in le
freier Luft Ith
AC21A AC22A
(<690V) (<690V)
AC23A
(<415V) Komponenten
[A] [A] Stk. | [ka] Trennschalter vierter Pol Mechanische
3-polige Version Verriegelung
GA025ET6 25 25 1 10.350 2 x GA025A - GAX5000
GAO40ET6 40 40 1 10.350 2 x GA040A - GAX5000
GAO63SAET6 63 45 1 10.350 2 x GA063SA - GAX5000
GAOBOET6 80 80 1 10.881 2 x GAO8OA - GAX5001
GA125ET6 125 125 1 10.881 2 x GA125A - GAX5001
GA160ET6 160 125 1 10.881 2 x GA160A - GAX5001
4-polige Version
GAO025ET8 25 25 1 ]1.250 2 x GA025A 2 x GAX42040A GAX5000
GAO40ET8 40 40 1 [1.250 2 X GAD40A 2 X GAX42040A GAX5000
GAOG3SAET8 63 45 1 |1.250 2 x GA063SA 2 x GAX42063SA GAX5000
GAOBOET8 80 80 1 1133 2 x GAOBOA 2 x GAX42080A GAX5001
GA125ET8 125 125 1 ]1.133 2 x GA125A 2 x GAX42125A GAX5001
GA160ET8 160 125 1 [1.133 2 x GA160A 2 X GAX42160A GAX5001
Artikel- Kon- Nenn- |Pole | VPE |Ge-
bezeichnung ventionel.| betriebs wicht
tShterm. | strom le
rom in
:‘rei. Luft (A;(ég%/\-\/)
th AC21A AC23A Komponenten
(<690Y) | (<415v) Trennschalter | vierter Pol Abschlussabdeckung
[A] [A] Stk. | Stk. | [kg] 3-polig 1-polig
3-polige Version
GA025AK30063 25 25 3P |1 ]0.302 GA025A - GAX83 -
GA040AK30063 40 40 3P |1 ]0.302 GA040A - GAX83 -
GA063ASK30063 |63 45 3P (1 ]0.302 GA063SA - GAX83 -
4-polige Version
GA025AK30063T4 | 25 25 4P |1 |0.356 GA025A GAX42040A GAX83 GAX81
GA040AK30063T4 | 40 40 4P |1 |0.356 GA040A GAX42040A GAX83 GAX81
GA063ASK30063T4/ 63 45 4P |1 |0.356 GA063SA GAX42063SA GAX83 GAX81

— 300mm Verldngerung: GAX7300
— Rot/gelber Tiirverriegelungsgriff : GAX63
— Zwei Klemmenabdeckungen
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Vormontierte Trennumschalter und Trennschalter im Set

___electric

MaBe [mm]

Vormontierte Trennumschalter
GAD25...063SAET6 mit GAX5000 mechanische Verriegelung GA080...160ET6 mit GAX5001 mechanische Verriegelung
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GAD25...063SAETS mit GAX5000 mechanische Verriegelung GA080...160ET8 mit GAX5001 mechanische Verriegelung
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Trennschalter
Ausfiihrung Direkte Betétigung vierter Pol Abschlussabdeckung
GAO25A... - GAO40A... - GADG3SA... GAX42040A - GAX42063SA GAX81 - GAX83
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Vormontierter Trennumschalter Trennschalter
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www.LovatoElectric.de



